
Mobilbagger (1, 2)
Bremssysteme (3)
Nutzfahrzeuge (4)
Schienenfahrzeuge (5)
Farbspritzanlage (6, 9)
Hydraulikanlage (7, 11)
Landmaschine (8)
Werkzeugmaschine (10)
Kunststoffspritzgießmaschine (12)

Mobile excavator (1, 2)
Brake systems (3)
Road vehicles (4)
Railway vehicles (5)
Paint spraying plant (6, 9)
Hydraulic plant (7, 11)
Agricultural machinery (8)
Machine tool (10)
Plastic injection moulding machine (12)

Pelleteuses (1, 2)
Systèmes de freinage (3)
Véhicules utilitaires (4)
Véhicules ferroviaires (5)
Cabines de peinture (6, 9)
Centrales hydrauliques (7, 11)
Machines agricoles (8)
Machines outils (10)
Machines à injecter le plastique (12)

Über Applikationen und Produkte
gibt es weitreichende Informationen.

For applications and products
there is extensive information.

De nombreuses informations concernant les
applications et les produits sont disponibles.
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HYDAC Accessories
für nahezu jeden Einzelfall

HYDAC Accessories for
almost each individual case

HYDAC Accessories
partenaire pour vos applications

HYDAC Kugelhähne zum Absperren und Umschalten
HYDAC Ball valves to shut off and switch
Les robinets HYDAC pour verrouiller et commuter

Standard-Kugelhähne
Standard ball valves
Robinets standard

Edelstahl-Kugelhähne
Stainless steel ball valves
Robinets en acier inoxydable

Flanschkugelhähne
DN 16 - 50
Flange ball valves DN 16 - 50
Robinets à brides DN 16 - 50

Flanschkugelhähne
DN 65 - 300
Flange ball valves DN 65 - 300
Robinets à brides DN 65 - 300

SAE-Gewindeflansch-
Kugelhähne
SAE thread flange ball valves
Robinets à brides SAE taraudées

SAE-Flanschkugelhähne
SAE flange ball valves
Robinets à brides SAE

SAE-Flanschkugelhähne
DN 16 - 50
SAE flange ball valves
DN 16 - 50
Robinets à brides SAE
DN 16 - 50

SAE-Festflanschkugelhähne
DN 65 - 100
SAE flange ball valves
DN 65 - 100
Robinets à brides SAE
DN 65 - 100

Umschalthähne
Change-over ball valves
Robinets à trois voies

Mehrwege-Kugelhähne
3-way and 4-way ball valves
Robinets à voies multiples

Plattenkugelhähne
Manifold mounted ball valves
Robinets sur plaque

Mehrwege-Plattenkugelhähne
3-way and 4-way
manifold ball valves
Robinets à voies multiples
sur plaque

Dreiteilige-Anschweiß-
Niederdruck-Kugelhähne
Three-part weld type
low pressure ball valves
Robinets à souder basse
pression en trois parties

Dreiwege-Niederdruck-
Kugelhähne
3-way low pressure ball valves
Robinets basse pression
à 3 voies

Niederdruck-Kugelhähne
Low pressure ball valves
Robinets basse pression

Edelstahl-Niederdruck-
Kugelhähne
Stainless steel low pressure
ball valves
Robinets basse pression
en acier inoxydable

HY-ROS Befestigungen für Rohre,
Schläuche, Kabel
HY-ROS pipe clamps, hose and cable mounting
Fixation HY-ROS pour tuyaux, flexibles et câbles

Befestigungsschelle DIN 3015
Mounting clamps DIN 3015
Colliers DIN 3015

Diagonalschelle
Diagonal clamp
Colliers diagonal

Buegu-Schelle
Buegu clamp
Colliers Buegu

OVAL-Schelle
OVAL Clamp
Colliers OVAL

Rundstahlbügel-Schelle
U-bolt clamp
Colliers arceaux

Flachstahlbügel-Schelle
DIN 3567
Flat steel bolt clamp to DIN 3567
Colliers circulaires plats en acier -
DIN 3567

Reihenleiste
Series strip
Colliers en ligne

Reihenleiste
Series strip
Colliers en ligne

Rohrunterlage
Pipe support
Supports de tuyaux

Sortiment Gummiteile
Range of rubber parts
Pièces en élatomère

Sensor-Schelle
Sensor clamp
Colliers pour capteur

Luftbehälterbefestigung
Air reservoir mounting
Fixations pour réservoir d’air

Gelenkbolzenschelle
mit Schnellverschluss
Quick release swivel bolt clamp
Arceaux à verrouillage

Gelenkbolzen-Spannband
Swivel bolt clamping band
Bandes de serrage à vis
articulées

Gelenkband-Konsolenschelle
Swivel bolt band clamp
Colliers à bande articulée
sur support

Gelenkbandkonsolenschelle
„Multi”
Swivel bolt band clamp
„Multi” series
Colliers à bande articulée
sur support, Série „Multi”

Halterung für Zylinder
Mounting for cylinders
Fixations pour vérin

Montagebaugruppen
Assembly systems
Pieces constitutives

Polyethylen-Band
Polyethylen band
Bandes en polyéthylène

Montagebaugruppen
Assembly systems
Pièces constitutives

Zubehör für Kraftschluss, Dämpfung und Tanken...
Accessories for frictional connection, damping and refuel
Accessories pour la transmission, l’amortissement et
les réservoirs

Elastische Pumpenträger
Bell housing with
flexible pump mounting
Supports de pompe avec
anneau d’amortissement

Starre Pumpenträger
rigid bell housing
Supports de pompe rigides

Pumpenträgerfüße
Bell housing foot brackets
Pieds pour supports
de pompe

Pumpenträgerplatten
Mounting plate
for bell housings
Plaque pour supports
de pompe

Dämpfungsschienen
Damping rails
Rails d’amortissement

Dämpfungsringe
Damping rings
Anneaux d’amortissement

Tankset
Tankset
Tankset

Drehelastische und Bogenzahnkupplungen
Torsionally flexible- and double-cardanic curved-tooth gear coupling
Accouplements élastiques et accouplements cannelés

Verschrauben, Messen, Kuppeln
Connection, measure, couple
Raccordes, mesurer, accoupler

Verschraubungssyteme
Joining Systems
Raccords de tuyauterie

Messkupplungen
Measurement Coupling
Prises de pression

Schnellverschlusskupplungen
Quick Release Coupling
Coupleurs rapides

Füllstandanzeige
Fluid level gauge
Indicateurs de niveau

Manometerwahlschalter
Multi-station gauge isolator
Sélecteur interrupteur de
manomètre

HY-ROS Befestigungen für Bauteile
HY-ROS component mounting
HY-ROS Fixations pour pièces constitutives
de centrales

Kolbensteuer- und Coaxial-Ventile
Spool and coaxial valves
Vanne à piston et vanne coaxiale

Flanschkugelhähne DN 15-300
Flange ball valves DN 15-300
Robinets à brides DN 15-300

SAE-Direkt-Flansch-
Kugelhähne DN 16-80
SAE direct flange
ball valves DN 16-80
Robinets à brides SAE
flasquable DN 16-80




