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Varumärken 

Varumärken som tillhör andra tillverkare används enbart för produkter från dessa 
tillverkare. 

 

Copyright © 2011 by 
HYDAC Filter Systems GmbH 
alla rättigheter förbehållna 

Alla rättigheter förbehållna. Utan skriftligt tillstånd från HYDAC FILTER SYSTEMS 
GMBH får denna skötselinstruktion inte reproduceras, vare sig som helhet eller 
delvis. Överträdelser kommer att beivras. 

 

Begränsning av ansvar 

Vi har så vitt möjligt försökt utesluta alla felaktigheter ur detta dokument. Fel kan 
dock aldrig helt undvikas. Vi åtar oss därför inget ansvar för sådana fel och inte 
heller för skador som kan uppkomma till följd av sådana fel.  innehåll kontrolleras 
fortlöpande. Eventuella fel kommer att rättas till i kommande utgåvor. Vi tar tacksamt 
emot förslag på förbättringar. 

Tekniska ändringar förbehålles. 

Ändringar kommer att genomföras utan avisering. 

 

HYDAC Filter Systems GmbH
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar  

Tyskland 

 

Fullmaktsinnehavare av dokumentation 

Mr. Günter Harge 

c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar 

Telefon:  ++49 (0)6897 509 1511 

Telefax: ++49 (0)6897 509 1394 

E-post: guenter.harge@hydac.com 
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Förord 

 

För dig som användare av en av våra produkter har vi tagit fram denna 
bruksanvisning som innehåller de viktigaste anvisningarna för hantering och 
underhåll av produkten. 

 

Genom bruksanvisningen får du bekanta dig med produkten och dess avsedda 
användningsmöjligheter, för att sedan kunna använda den på bästa möjliga sätt. 

 

Denna dokumentation ska alltid finnas tillgänglig på användningsplatsen. 

 

Observera att de tekniska uppgifterna i denna dokumentation är de som gäller vid 
tiden för publiceringen. 
Därför kan det förekomma avvikelser i förhållande till tekniska data, bilder och 
måttangivelser. 

 

Tveka inte att kontakta oss om du påträffar felaktigheter i dokumentationen, har 
förslag till tillägg eller ändringar eller vill tillföra annan nyttig information: 

 

HYDAC Filter Systems GmbH
Technische Dokumentation
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar  

Tyskland 

 

 

Redaktören välkomnar ditt engagemang.  

”Vi omsätter erfarenheten i praktisk nytta” 
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Service 
Om du har frågor eller problem av teknisk natur ber vi dig kontakta oss. Tänk på att 
alltid uppge typbeteckning, serienummer och artikelnummer för produkten till: 

Fax: ++49 (0) 6897 / 509 - 846 

E-post: filtersystems@hydac.com 

 

 

 

Produktändringar 
Vi vill göra dig uppmärksam på att informationen i denna bruksanvisning inte täcker 
alla förändringar av produkten (t.ex. vid inköp av tillbehör etc). 

Om du ändrar eller reparerar produkten eller komponenter på sådant sätt att 
säkerheten påverkas, bör enheten inte tas i drift innan den har undersökts och 
godkänts av representant för HYDAC. 

Vi ber dig omedelbart meddela oss om ändringar utförts på produkten, antingen av 
ditt företag eller av tredje part. 

 

 

 

Garanti 
Beträffande garanti hänvisar vi till de allmänna villkor för försäljning och leverans 
som fastställts av HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH. 

Dessa hittar du under www.hydac.com  Legal information. 

 

http://www.hydac.com/
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Användning av dokumentationen 

 

Observera att nedan beskrivna metod för att hitta viss information inte 
befriar dig från kravet att noga läsa bruksanvisningen i sin helhet innan 
du första gången tar enheten i drift. Du måste därefter också 
regelbundet konsultera bruksanvisningen . 

 

Vad är det jag vill veta? 

Jag sorterar in den önskade informationen under ett temaområde. 

 

Var hittar jag informationen jag söker? 

Längst fram i bruksanvisningen finns en innehållsförteckning. I den letar jag 
reda på önskat kapitel och motsvarande sidnummer. 

 

deHYDAC Filtertechnik GmbH
BeWa 123456a de

Seite x

Produkt / Kapitel

200x-xx-xx

 

 

 

 

Kapitel 

Sidnummer 

Utgivningsdatum 

Dokumentspråk Dokumentnr.
med index/

filnamn 

 

Dokumentnumret med index ska hjälpa dig att identifiera och efterbeställa 
instruktioner. Numret ökar för varje revidering/ändring av bruksanvisningen. 
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Säkerhetsanvisningar 

Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar för korrekt och säker 
användning av CSM. 

 

Åtaganden och ansvar 

Grundförutsättningen för säker hantering och felfri drift av CSM är kännedom om de 
grundläggande säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna. 

Hela bruksanvisningen och i synnerhet säkerhetsföreskrifterna måste följas av alla 
som arbetar med CSM. 

Dessutom måste alla följa de olycksfallsförebyggande föreskrifter som är tillämpliga 
på platsen där produkten används. 

Säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen avser endast användningen av CSM. 

 

CSM har utformats och konstruerats i enlighet med de senaste tekniska rönen och 
gällande säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan olyckor inträffa där operatören eller 
personer i omgivningen drabbas av allvarliga eller livshotande personskador, eller 
där skador uppstår på enheten eller på annan utrustning och egendom. 

Använd endast CSM: 

 för avsett ändamål 

 i säkert och perfekt skick 

Fel eller felfunktioner som medför en säkerhetsrisk måste omedelbart repareras 
eller åtgärdas. 

Principiellt gäller våra allmänna villkor för försäljning och leverans. Dessa kommer 
att ställas köparen till förfogande senast vid ingånget avtal. Vi frånsäger oss alla 
garantikrav och krav på ansvar vid personskada och/eller skada på utrustningen om 
de kan tillskrivas en eller flera av nedanstående orsaker: 

 felaktig användning av CSM 

 felaktig montering, idrifttagning och hantering samt felaktigt underhåll av CSM 

 användning av CSM när säkerhetssystemen är defekta 

 ändringar på CSM utförda av användaren eller köparen 

 otillräcklig övervakning av komponenter som utsätts för slitage 

 felaktigt utfört reparationsarbete 
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Symboler och anvisningar 

I instruktionen används följande beteckningar och symboler för att påvisa risker och 
ge anvisningar: 

  FARA 
FARA betecknar 
risksituationer som leder till 
livshotande skador om 
lämpliga åtgärder inte vidtas. 

  

  VARNING 
VARNING betecknar 
risksituationer som kan leda 
till livshotande skador om 
lämpliga åtgärder inte vidtas. 

  

  RISK! 
RISK! betecknar 
risksituationer som kan leda 
till allvarliga personskador om 
lämpliga åtgärder inte vidtas. 

  

FÖRSIKTIGHET 
FÖRSIKTIGHET betecknar 
situationer som leder till 
materiella skador om lämpliga 
åtgärder inte vidtas. 

 

Avsedd användning 

ContaminationSensor Module CSM har utvecklats för kontinuerlig övervakning av 
föroreningsgraden i hydraulsystem. 

Ingen annan användning är tillåten. 

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning 
av produkten. 

Avsedd användning innefattar även: 

 att alla anvisningar i bruksanvisningen följs 

 Att inspektions- och underhållsarbeten utförs. 

 

Felaktig användning 

All användning som avviker från korrekt och avsedd användning enligt ovan är 
förbjuden. 

Felaktig användning kan medföra risk för personskada. 

Exempel på felaktig användning: 

 Felaktig anslutning av tryck-, retur- och läckoljeledningar. 
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Informella säkerhetsåtgärder 

Förvara alltid bruksanvisningen på aggregatet. 

Vid sidan av anvisningarna i bruksanvisningen ska allmänna och lokala driftsregler, 
miljöskyddsföreskrifter och föreskrifter för förebyggande av olycka beaktas. 

Alla säkerhetsanvisningar och anvisningar på maskinen måste gå att läsa ska vid 
behov förnyas. 

Tätheten i slangar och vid anslutningsdelar ska kontrolleras dagligen 
(okulärbesiktning). Den elektriska utrustningen måste också kontrolleras 
regelbundet (okulärbesiktning varje månad). Lösa anslutningar och skadade kablar 
ska bytas ut omgående. 

 

Personalens utbildning 

Endast utbildad och instruerad personal får arbeta med CSM. 

Personalens respektive ansvarsområden måste vara klart och tydligt fastställda. 

Personal som är under utbildning får endast använda CSM under övervakning av 
erfaren medarbetare. 
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Åtgärdsområde     

Emballering och transport X X  X 

Drifttagning  X X X 

Drift X X X X 

Felsökning  X X X 

Felavhjälpning 
- mekanik  X  X 

Felavhjälpning 
- el   X X 

Underhåll X X X X 

Reparationer    X 

Urdrifttagande/lagring X X X X 
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Säkerhetsåtgärder vid normal drift 

CSM får endast användas om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. 

Minst en gång per dag måste man kontrollera om enheten har några skador som 
syns utifrån och om säkerhetsanordningarna är funktionsdugliga. 

 

Fara p.g.a. elektrisk energi 

  FARA 
Elektriska stötar 

Livsfara 
 

► Arbeten på den elektriska utrustningen får 
endast utföras av elektriker. 

 

Fara p.g.a. trycksatt hydraulsystem 

  VARNING 
Hydraulsystem är trycksatta 

Personskada 

 
► Genomför en tryckavlastning före alla arbeten. 

 

Ändringar på CSM 

Utför inga ändringar på CSM utan tillstånd från tillverkaren. 

Byt omgående ut alla delar som inte är helt felfria. 

Använd endast originalreservdelar. Det finns ingen garanti för att komponenter från 
andra tillverkare är konstruerade och tillverkade på ett sätt som uppfyller gällande 
krav på påverkan och säkerhet. 
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Emballering och förvaring 

Uppackning av CSM 

Fabriken kontrollerar att CSM fungerar och är tät och förpackar enheten på ett 
korrekt sätt. Anslutningarna försluts så att ingen smuts kan tränga in i enheten 
under transport. 

Kontrollera i samband med uppackningen att enheten inte är transportskadad. 

Emballaget ska tas om hand resp. återvinnas i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

 

Förvaring av CSM 

Förvara aggregatet på en ren och torr plats. 

Töm enheten helt om den ska lagras en längre tid. 

Förvaringstiden får vara max. 6 månader. Sedan måste CSM tas i drift. 
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Kontroll av leveransomfattning 

Kontrollera om CSM är skadad när den kommer fram. CSM får endast ställas upp 
om den är oskadd. Speditören resp. den ansvariga enheten måste informeras om 
eventuella transportskador och CSM får då inte tas i drift. 

Leveransen omfattar följande komponenter: 

Pos. antal Beskrivning 

1 1 ContaminationSensor Module, CSM 1000-serien 

2 1 Manometer med adapter 

- 1 

Teknisk dokumentation bestående av: 

- bruksanvisning CSM 1000 
- bruksanvisning CS 1000-serien 
- bruksanvisning CoCoS 1000 
- bruksanvisning AS 1000 (tillval) 
- kalibreringscertifikat CS1000 
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Kännetecknande för CSM 

Kugghjulspumpen suger in oljan som ska analyseras och leder den till 
ContaminationSensorn där de fasta partiklarna registreras av en optisk sensor, 
delas upp i storleksklasser och räknas. 

Eventuella luftblåsor i oljan kan förfalska mätresultatet eftersom mätcellen 
registrerar dem på samma sätt som fasta partiklar. 

Aggregatet har till uppgift att förminska de befintliga luftblåsorna så att mätresultatet 
påverkas så lite som möjligt. 

Eftersom olja vid stigande tryck kan lösa en större mängd luft (stoppvärde: ~ 8% luft 
per bar), eftersträvas ett så högt tryck som möjligt i ContaminationSensorn. Detta 
sker med hjälp av en tryckbegränsningsventil som sitter efter ContaminationSensor. 

Eftersom luft under tryck inte kan lösas upp i oljan direkt, är en sträcka inbyggd 
mellan pumpen och sensorn. 

Med högviskosa oljor och extrema luftandelar kan en luftblåsa fastna direkt bakom 
pumpen som inte stiger upp och flyter bort i rörledningen. Pumpen kan inte pumpa 
mot sådan luft under tryck. Med hjälp av den något öppnade strypventilen som sitter 
i ledningen mellan pump och ContaminationSensor kan trycket minskas och 
pumpen börjar att pumpa olja igen. 

I normaldrift minskar volymflödet vid den här strypventilen mycket lite, eftersom det 
hydrauliska motståndet för olja är mycket högt. Luftblåsor däremot kan enkelt 
släppas ut på det här stället. 
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Användningsbegränsningar 

FÖRSIKTIGHET 

Ej tillåtna driftmedier 

Aggregatet förstörs. 

► Använd endast aggregatet med mineraloljor eller med raffinerade produkter 
som baseras på mineraloljor. 

 

FÖRSIKTIGHET 

Fluid med hög nedsmutsningsgrad 

Pumpen slits/skadas 

► Under långtidsdrift får endast fluid pumpas med en maximal 
nedsmutsningsgrad som motsvarar ISO 22/20/18. 
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Komponenter i CSM 

21

23

22

 

Pos. Beskrivning 

1 Elektromotor 

2 Kugghjulspump (enligt beställning med eller utan läckoljeanslutning) 

3 Mätanslutning 1 

4 Tryckbegränsningsventil (60 bar) 

5 Mätanslutning 2 

6 Förspänningsventil 

7 Strypventil 

8 ContaminationSensor CS1000-serien 

9 Sugsil, 400 µm 

10 Suganslutning (IN) 

11 Returanslutning (OUT) 

12 AquaSensor AS 1000 (tillval) 

13 Läckoljeanslutning (LEAKAGE) (endast vid CSM1xxx-2 …) 

21 Till/från-brytare med motorskydd (PKZ) 

22 Kabel 

23 Kontaktdon 
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Hydraulschema 
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Pos. Beskrivning 

1 Elektromotor 

2 Kugghjulspump (enligt beställning med eller utan läckoljeanslutning) 

3 Mätanslutning 1 

4 Tryckbegränsningsventil (60 bar) 

5 Mätanslutning 2 

6 Förspänningsventil 

7 Strypventil 

8 ContaminationSensor CS1000-serien 

9 Sugsil, 400 µm 

10 Suganslutning (IN) 

11 Returanslutning (OUT) 

12 AquaSensor 1000 (tillval) 

13 Läckoljeanslutning (LEAKAGE) (endast vid CSM1xxx-2 …) 
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Dimensioner 
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Hålbild för väggmontering 

 

 

Hydraulisk anslutning av CSM 

Hydraulanslutningar 

 
 

CSM1xxx-1 CSM1xxx-2 

IN = Suganslutning 

Out = Returanslutning 

LEAKAGE = Läckoljeanslutning 
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Information om rör/slangar 

Använd så få skruvförband som möjligt för att undvika tryckförlust. 

Tryckförlusten i en hydraulledning beror på: 

 Volymflöde 

 Kinematisk viskositet 

 Ledningsmått 

 Mediets densitet 

 

För hydrauloljor kan tryckförlusten approximativt beräknas enligt följande: 

Δp ~ 6,8 * L / d4 * Q * V * D 
Δp = Tryckdifferens i [bar] 

LL = Ledningslängd [m] 

d = Innerdiamater för ledning [mm] 

Q = Volymflöde [l/min] 

V = Kinematisk viskositet [mm²/s] 

DD = Densitet [kg/dm³] Hydraulolja på mineraloljebas har en densitet 
på ~ 0,9 kg/dm³. 

 

Detta gäller för raka rörledningar och hydrauloljor. Extra skruvförband och rörkrökar 
ökar tryckskillnaden. 

Håll aggregatets höjdskillnad till oljenivån så liten som möjligt. 

Slangarna måste vara lämpade för ett tryck på minst -0,5 bar. 

Se till att anslutningsledningarna inte täpps till eftersom detta minskar effekten och 
ökar risken för kavitation. 

Tänk på att anslutningsledningens nominella bredd minst ska motsvara 
anslutningsgängans tvärsnitt. 

Se till att inga spänningar och vibrationer kan överföras till pumpen eller filterhuset. 
Använd slangar eller expansionsförband om det behövs. 
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Suganslutning – IN 

FÖRSIKTIGHET 

Övertryck på suganslutning (IN) 

Aggregatet förstörs. 

► Observera maximalt tryck vid suganslutning IN 
för CSM1xxx-1 = -0,4 bar - 0,5 bar 
för CSM1xxx-2 = -0,4 bar - 120 bar 

 

På sugsidan måste anslutningen göras med en flexibel slang, som kan stå emot 
undertryck, eller med rör. Tilledningens nominella bredd måste minst motsvara 
diametern på aggregatets anslutningsledning för att undvika en för hög tryckförlust. 

Suganslutningen till tanken måste alltid ligga under oljenivån. 

 

FÖRSIKTIGHET 

Hög nedsmutsningsgrad 

Aggregatet skadas. 

► Sug inte direkt från tankbotten 

► Sug inte i sumpen 

► Sug aldrig utan monterad sugsil 

 
På tankens botten är det som smutsigast. Alla föroreningar och andra 
partiklar lagras på tankens botten. 

På sugsidan måste anslutningen göras med en flexibel slang, som kan stå emot 
undertryck, eller med rör. Anslutningsledningens nominella bredd måste minst 
motsvara diametern på aggregatets anslutningsledning för att undvika en för hög 
tryckförlust. 

Suganslutningen till tanken måste alltid ligga under oljenivån. 
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CSM Serie 1000 Hydraulisk anslutning av CSM
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Returanslutning – OUT 

FÖRSIKTIGHET 

Returanslutning (OUT) stängd 

Aggregatet förstörs. 

► Se till att returanslutningen alltid är öppen 

 

Läckoljeanslutning – LEAKAGE (endast vid CSM1xxx-2 …) 

FÖRSIKTIGHET 

Läckoljeanslutning (LEAKAGE) stängd 

Aggregatet förstörs. 

► Se till att läckoljeanslutningen alltid är öppen 

► Observera det maximala trycket på 0,5 bar vid läckoljeanslutningen 

 



CSM Serie 1000 Elektrisk anslutning av CSM
 

Elektrisk anslutning av CSM 

  FARA 
Elektriska stötar 

Livsfara 
 

► Arbeten på den elektriska utrustningen får 
endast utföras av elektriker. 

 

Jämför spännings- och frekvensuppgifterna på typskylten med den aktuella 
nätspänningen. 

Anslut kontakten till ett lämpligt uttag. 

Kontrollera motorns rotationsriktning med hjälp av en kort tillkoppling (joggdrift). En 
pil på fläkthuven indikerar rotationsriktningen. 

Om rotationsriktningen måste ändras, ska fasväxlaren vändas i 
anslutningskontakten enligt följande bild. 
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CSM Serie 1000 Till-/frånkoppling av CSM
 

Elektrisk anslutning av ContaminationSensor CS1000 

Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen till ContaminationSensor. 

 

Elektrisk anslutning av AquaSensor AS1000 

Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen till AquaSensor. 

 

Till-/frånkoppling av CSM 

CSM till-/frånkopplas med hjälp av till/från-brytaren. 
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CSM Serie 1000 Drifttagning av CSM
 

Drifttagning av CSM 

När CSM anslutits hydrauliskt via IN/OUT, alternativt LEAKAGE, till 
huvudanläggningen och elanslutningen har gjorts, måste förspänningsventilen (B) 
ställas in. 

Förspänningsventilen (B) och strypventilen är vid leverans helt öppna. 

 

Inställning av förspänningsventil 

Nödvändiga verktyg och mätinstrument 

 

U-nyckel NV 22 

U-nyckel NV 13 

Insexnyckel NV 4 

 

Manometer 0-60 bar, inklusive adapter 

(Ingår i leveransen) 
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CSM Serie 1000 Inställning av förspänningsventil
 

Ställ in förspänningsventilen (B) enligt följande steg: 

1. Vrid strypventilen (A) motsols tills 
den är helt öppen. 
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CSM Serie 1000 Inställning av förspänningsventil
 

2. Skruva fast manometern på 
mätanslutningen (1). 

 

3. Slå på FAM.  

4. Kontrollera pumpens sugning och 
oljeflödet. 

 

5. Om ett jämnt volymflöde kan höras 
från pumpen eller utloppssidan 
(OUT), ska strypventilen (A) vridas 
medsols tills den är helt stängd. 

 

6. Manometern på mätanslutningen 
(1) visar trycket vid ingången på 
ContaminationSensor CS1000 
(max. 60 bar). 

 

7. Skruva loss hattmuttern från 
förspänningsventilen (B). 
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CSM Serie 1000 Inställning av förspänningsventil
 

8. Lossa kontramuttern på 
förspänningsventilen (B). 

 

9. Ställ in trycket vid driftmediets 
maximala viskositet på 25-40 bar 
genom att vrida ställskruven på 
förspänningsventilen (B) med en 
insexnyckel (nyckelvidd 4 mm). 

Observera att en differens på minst 
10 bar jämfört med det i steg 6 
uppmätta trycket rekommenderas. 

 

 

10. Dra åt kontramuttern. Se till att 
inställningen av 
förspänningsventilen (B) inte 
ändras. 
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CSM Serie 1000 Inställning av förspänningsventil
 

11. Skruva fast hattmuttern på 
förspänningsventilen (B) och dra åt. 

 

13. Skruva loss manometern från 
mätanslutningen (1). 

 

14. CSM är driftsklar.  
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CSM Serie 1000 Utföra underhåll
 

Utföra underhåll 

  VARNING 
Arbetstryck 

Personskada 

 
► Genomför en tryckavlastning före alla arbeten. 

 

Genomför föreskrivna inställnings-, underhålls- och inspektionsarbeten inom de 
angivna intervallerna. 

Aggregatet måste frånkopplas och säkras mot oavsiktlig tillkoppling i samband med 
alla arbeten som rör underhåll, inspektion och reparation. 

Kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt efter avslutade 
underhållsarbeten. Kontrollera att skruvkopplingar som lossats sitter fast ordentligt. 

 

 

 

24 timmar 
eller 

dagligen 

500 timmar 
eller 

varje månad 

3000 timmar
eller 

varje halvår 

Kontrollera tätheten X   

Okulärbesiktning av elektrisk 
utrustning  X  

Rengöring av sugsilen   X 
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CSM Serie 1000 Utföra underhåll
 

Rengöring av sugsilen 

FÖRSIKTIGHET 

Sugsil saknas / användning utan sugsil 

Aggregatet förstörs. 

► Använd aldrig aggregatet utan sugsil. 

► Rengör sugsilen regelbundet. 

 

Framför kugghjulspumpen på sugsidan finns det en integrerad sugsil som skyddar 
pumpen mot grövre smutspartiklar och främmande föremål. 

Kontrollera genast sugsilen om sug- eller pumpeffekten är otillräcklig. 

Byt ut sugsilen på följande sätt: 

1. Skruva ut låsskruven med en 
insexnyckel NV 6 mm. 

2. Skruva ut sugsilen motsols 
med en bred skruvmejsel. 
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CSM Serie 1000 Utföra underhåll
 

3. Rengör sugsilen genom att 
tvätta den och därefter blåsa 
rent den med tryckluft. 

 

4. Skruva in sugsilen medsols i 
huset med en bred 
skruvmejsel. 

5. Skruva in låsskruven för hand 
och dra åt den med 12 Nm. 

 

Avfallshantering av CSM 

Emballaget ska återvinnas på ett miljövänligt sätt. 

Avfallshantera aggregatet efter demontering och sortering av materialen på ett 
miljövänligt sätt. 
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CSM Serie 1000 Fel och felavhjälpning
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Fel och felavhjälpning 

Fel Orsak Åtgärd 

Pumpen pumpar i fel riktning Kontrollera motorns 
rotationsriktning och koppla 
om faserna vid behov 

Avstängningsorgan utanför 
CSM stängd i sug- eller 
tryckledning 

Öppna 
avstängningsorganet 

Nedsmutsad sugsil i 
kugghjulspumpens sugledning

Rengör sugsilen 

Inget flöde 

Lös eller defekt medbringare 
mellan motor och pump 

Kontrollera eller byt vid 
behov ut medbringaren 

Ingen funktion Ingen elektrisk anslutning Kontrollera elanslutningen, 
kontakten, kablar och uttag

Felmeddelanden till CS1000 finns i motsvarande kapitel i bruksanvisningen till 
CS1000. 

Reservdelslista 

Pos. Art.nr St. Beskrivning Material 

- 3135672 3 Ledad fot  

- 3152786 1 Sugsil, 400 µm  

140.10 * 1 Kugghjulspump  

140.30 6032344 1 Pumphållare  

140.40 6007191 1 Glidsten  

140.50 6032343 1 Kopplingsmuff  

140.70 3212520 1 Elmotor 230/400V 50/60Hz 3ph, 0,18 
kW 

 

140.70 3212652 1 Elmotor 400/690V 50/60Hz 3ph, 0,18 
kW 

 

- * 1 ContaminationSensor CS 1000  

- 6043041 1 8-poligt kontaktdon M12x1, med 2 m 
kabel 

 

- 6043044 1 8-poligt kontaktdon M12x1, med 5 m 
kabel 

 

- 
6043689 1 

Förlängningskabel 5 m,  
uttag M12x1, 8-polig/kontakt M12x1, 8-
polig 

 

- 6047931 1 Anslutningsuttag, M12x1, 8-polig  

- * 1 AquaSensor AS 1000  



CSM Serie 1000 Kundtjänst/service
 

Pos. Art.nr St. Beskrivning Material 

- * 1 AquaSensor anslutningskabel med 
kontakt, längd = 2 m 

 

- * 1 AquaSensor anslutningskabel med 
kontakt, längd = 5 m 

 

* = på förfrågan 

 

Bilder på reservdelar 

140.50

140.30

140.40

140.10

 
 

Kundtjänst/service 

HYDAC SERVICE GMBH 
Rehgrabenstrasse 3 
66125 Saarbrücken -Dudweiler 

Tyskland 

Telefon:  ++49 (0)681 509 883 

Telefax: ++49 (0)681 509 324 

E-post: service@hydac.com 
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CSM Serie 1000 Tekniska data
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Tekniska data 

Allmänna data  

Mediumtemperatur 0 … 70°C / 32 … 158°F 

Omgivningstemperatur  0 … 40°C / 32 … 104°F 

Lagringstemperatur -40°C … +80°C / -40°F … 176°F 

Relativ fuktighet max 90 %, icke-kondenserande 

Vikt ~ 18 kg 

Hydrauliska data  

Tillåtet tryck vid 
suganslutningen (IN) – CSM1xxx-1 

- 0,4 bar … 0,5 bar 

Tillåtet tryck vid 
suganslutningen (IN) – CSM1xxx-2 

- 0,4 bar … 120 bar 

Tillåtet tryck vid läckoljeanslutningen 
(LEAKAGE) 
– CSM1xxx-2 

0,5 bar max. 

Tryck vid returanslutningen (OUT) 
– CSM1xxx-1 

5 bar max. 

Tryck vid returanslutningen (OUT) 
– CSM1xxx-2 

5 bar max. 

Pumptyp Kugghjulspump 

Max. sughöjd 500 mm 

Tätningsmaterial NBR / FPM* 

Suganslutning (IN) G ¼“ 

Returanslutning (OUT) G ¼“ 

Läckoljeanslutning (LEAKAGE) G ¼“ 

Tillåtet driftsviskositetsområde 10 … 3000 mm²/s 

Tillåtet viskositetsområde för mätdrift 10 … 1000 mm²/s 

Totalt volymflöde: 50 Hz 60 Hz 

CSM1xxx-1 ~ 90 ml/min ~ 110 ml/min 

CSM1xxx-2 ~ 180 ml/min ~ 220 ml/min 

*) beroende på utförande 

 



CSM Serie 1000 Tekniska data
 

Elektriska data CSM1xxx-x-x-W-PKZ 

Spänning (triangelkoppling) 230 V, 50 Hz, 3 Ph 

Strömupptagning  1,23 A /  0,71 A 

Märkeffekt 0,18 kW 

Tillkopplingstid 100% 

Varvtal 1425 Upm 

IP-klass IP 55 

Isolationsklass F 

 

Elektriska data CSM1xxx--x-x-N-PKZ 

Spänning (triangelkoppling) 400 V, 50 Hz, 3 Ph 

Strömupptagning  0,71 A /  0,41 A 

Märkeffekt 0,18 kW 

Tillkopplingstid 100% 

Varvtal 1425 Upm 

IP-klass IP 55 

Isolationsklass F 

För andra elektriska utföranden finns uppgifterna på typskylten till elmotorn. 
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CSM Serie 1000 Typkod
 

Typkod 

 CSM 1 2 2 0 - 1 - 1 W/N/X60/O60 AS 

Typ          
CSM          
Utförande         
1 = 4 partikelstorlekskanaler         
Föroreningskodning        
2 = ISO4406:1999, SAE AS 4059(D) / 

> 4 µm(c) > 6 µm(c), 14 µm(c) > 21 
µm(c) 

       

3 = ISO4406:1987, NAS1638 / 
> 2 µm > 5 µm > 15 µm > 25 µm 
ISO4406:1999, SAE AS 4059(D) / 
> 4 µm(c) > 6 µm(c), 14 µm(c) > 
21 µm(c), omkopplingsbar 

       

Tätningsmaterial       
1 = utan display       

2 = med display       

Medier      
0 = mineraloljebas      
Hydrauliskt utförande     
1 = standardpump    

2 = pump, stabilt förtryck upp till max. 120 bar, 
med läckoljeledning 

   

Elektrisk utgång   
1 = 4 … 20 mA analog utgång   

2 = 0 … 10 mA analog utgång   

Matningsspänning   
W/N/X60/O60 =  230 V, 50 Hz, 3 Ph / 265 V, 60 Hz, 3 Ph 

 400 V, 50 Hz, 3 Ph / 460 V, 60 Hz, 3 Ph 

 

N/AB/N60/AB60 =  400 V, 50 Hz, 3 Ph / 400 V, 60 Hz, 3 Ph 

 690 V, 50 Hz, 3 Ph / 690 V, 60 Hz, 3 Ph 

 

Andra spänningar på förfrågan  

Kompletterande information  
utan = Serie  

AS = med AquaSensor AS1000  

HL = med HYDACLab  

PKZ = till/från-brytare med motorskydd  
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CSM Serie 1000 CE-försäkran om överensstämmelse
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CE-försäkran om överensstämmelse 

  

 HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar
Germany

Industriegebiet
66280 Sulzbach / Saar
Germany

Telefon: ++49 (0) 6897 509 01
Internet: www.hydac.com  

 

 

 

EU-försäkran om överensstämmelse  
  

 

Härmed försäkras att den angivna produktens olika utföranden har tillverkats och koncipierats 
i överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i standarderna nedan. 

Om produkten ändras utan skriftligt godkännande förlorar denna försäkran sin giltighet. 

 

Beskrivning ContaminationSensor Module CSM1000 

Typ CSM1xxx-x-x-x-PKZ 

Art.nr  

Serienr  

  

EG-maskindirektiv 2006/42/EG 

EG-direktiv "Elektrisk utrustning" 2006/95/EG 

EMC-direktiv 2004/108/EG 

  

  

  

  

  

2010-01-15 Thorsten Trier  
Datum Namn (CE-ansvarig) 

  

  
Direktör Fullmaktsinnehavare av dokumentation: 

Mathias Dieter, Dipl.Kfm. Wolfgang Haering Mr. Günter Harge 

Bolagsort: 66280 Sulzbach/Saar c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar 

Registerförande domstol: Saarbrücken, HRB 17216 Telefon:  ++49 (0) 6897 509 1511 

Registreringsnummer för mervärdesskatt: DE 815001609 Telefax: ++49 (0) 6897 509 1394 

Skattenummer: 040/110/50773 E-post: guenter.harge@hydac.com 

  Sida 1 / 1 
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HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH 
Industriegebiet   Postfach 1251 
66280 Sulzbach/Saar   66273 Sulzbach/Saar 
Tyskland   Tyskland 
 
 
Tel: +49 (0) 6897 509 01 växel 
Fax: +49 (0) 6897 509 846 teknik 
Fax: +49 (0) 6897 509 577 försäljning 
 
Internet: www.hydac.com 
E-post: filtersystems@hydac.com 
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