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Hydro-pneumatisches 
Federungssystem
für leichte Nutzfahrzeuge.

Hydro-pneumatic
Suspension System
for light-duty Utility Vehicles.



Intelligentes 
hydro-pneumatisches
Federungssystem 
mit Niveauregelung 
für leichte Nutzfahrzeuge.

Über die variable 
Druckeinstellung 
im Federungszylinder 
wird die Federungsgüte 
last- und fahrsituations-
abhängig auf das 
Optimum eingestellt.
Weitere Funktionen 
wie Nivellierung oder 
Abstützung sind möglich.

Intelligent hydro-pneumatic 
suspension system 
with level control 
for light-duty utility vehicles.

With the variable pressure 
setting in suspension 
cylinder, the performance 
is adjusted to the optimum, 
depending on load 
and driving situation.

Kenngrößen:

Systemdruck: bis 250 bar

Spannung: 12 / 24 V DC

Anwendung:

Lastunabhängige hydropneumatische 
Achsfederung mit Niveauregelung, 
Sperrfunktion, Wankstabilisierung 
und automatischer Fehleranzeige für:

Wohnmobile

Rettungswagen

Kleinbus

Kommunalfahrzeuge

Transporter

Characteristics:

System pressure: up to 250 bar

Power supply: 12 / 24 V DC

Application:

Load independent axle suspension 
with levelling, lock-out function, 
roll stabilisation and automatic 
error detection for:

Motor homes

Ambulances

Van

Municipal utility vehicles

Transporter

Hydro-pneumatisches 
Federungssystem
für leichte Nutzfahrzeuge.

Hydro-pneumatic Suspension System
for light-duty Utility Vehicles.
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Niveaublock /
Level control unit

Hydraulik-
aggregat /
Power unit

Elektronik /
Electronic box

Federungsspeicher /
Suspension accumulator unit

Systemaufbau des hydropneu-
matischen Achsfederungssystems 
mit integrierter Elektronik. 

System design of hydro-pneumatic 
axle suspension with integrated 
electronics.
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Federungseinheiten /
Suspension accumulator units

Mit Dämpfungseinrichtungen,
Speichergrößen nach Leergewicht
und zulässigem Gesamtgewicht 
ausgelegt.

With damping devices, accumulator sizes 
designed according to dead weight 
and permissible gross weight.

Niveauregeleinheit /
Level control unit

Mit integriertem 
Druckbegrenzungsventil und 
manuellem Druckentlastungsventil.

With integrated pressure control valve 
and manual pressure relief valve.

Regelelektronik /
Control box

Zur Signalverarbeitung und 
Einstellung der Federkennlinie.

For signal processing and 
adjustment of suspension 
characteristic.

Drehwinkelsensoren /
Angle sensors

Zur Positionserfassung 
der Achse.

For position measuring 
of axle. 

Hydraulikaggregat /
Power unit

Zur Versorgung des Systems.

For supply of system.

Systembaukasten / System kit Einbaubeispiele / Mounting examples
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Global Presence.
Local Competence.
www.hydac.com

HYDAC Headquaters

HYDAC Companies

HYDAC Distributors and Service Partners

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Germany

Phone:
+49 6897 509-879

Fax:
+49 6897 509-1316

Internet: www.hydac.com
E-Mail: info @hydac.com

HYDAC SYSTEM GMBH
Geschäftsbereich 

Mobiltechnik


