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Allgemein

Die Luftkihler-Baureihe AC-MS wurde
speziell fir den Einsatz im Energiesektor
entwickelt, um den Anforderungen

von Diesel- oder Gasgeneratoren,
Gasturbinen, Blockheizkraftwerke oder
anderen Anwendungen in der OI- und
Gasindustrie zu entsprechen.

Produktmerkmale

Modular aufgebaute Kiihlsysteme mit
Aluminium-Kuhlelementen in Plate&Bar-
Ausflihrung. Die Bauweise ermoglicht
eine Montage in 20/40-Ful® Standard-
und High-Cube-ISO-Container fir Diesel-
und Gasmotoren sowie Gasturbinen und
-kompressoren.

Die Kihler der Baureihe AC-MS kénnen
zur Kuhlung folgender Medien eingesetzt
werden:
® Motorkihlung: Hochtemperatur-

und Niedertemperaturkreislaufe

® |adeluft fir Diesel- und
Gas-Turbomotoren mit Nachkuhler

® Schmier- und Getriebedlkreislaufe
® Dieselkraftstoff

Typische Anwendungen

® Diesel- und Gasgeneratoren
mit einer Nennleistung

von bis zu 3.000 kVA und mehr
Gasturbinen
Gaskompressoren
Kraft-Warmekopplung (BHKW)
Ol- und Gasindustrie
Allgemeine Industriekuhlung

Luftkuhler Industrie

AC-MS
Modulare Systeme

B Aufbau

Vorteile der Baureihe AC-MS

® Modularer Aufbau:
Erweiterung der Kuhlleistung ohne
Einschrankungen

® Kompakte Bauweise:
Fir Containeranwendungen
optimiertes Design

® Hohe Leistung:
Spezifische Kuhlleistung bis zu 18 kW/K
bei Wasser-Glykol-Gemischen

In Abhangigkeit der speziellen Anforderungen der Anwendung
stehen folgende drei Kihlervarianten zur Verfiigung:

Gerauscharme Kiihler

® Feste Lufterdrehzahl

® | ifter mit variabler Drehzahl

® Sehr gerduscharme Kuhler
fur Sonderanwendungen

Kiihler in kompakter Bauweise

® Hohe Leistung

in einer kompakten Bauweise
® Nebeneinander

angeordnete Kuhler
® Ubereinander

angeordnete Kuhler

Kihler fiir hohe
Beanspruchungen (Heavy Duty)

® \/erbesserte Leistung
® Extreme Umgebungsbedingungen

® Effizienz:
Bei gerduscharmen Kuhlern wird
durch den Einsatz von Liftern
mit niedriger Drehzahl der
Energieverbrauch weiter reduziert.
® Geringe Wartungskosten:
durch den Einsatz von elektrisch
angetriebenen Liftern
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B AC-MS Gerauscharme Bauweise
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Der gerauscharme Kiihler der Baureihe AC-MS ist eine Kombination aus hocheffizienten Kiihlelementen
und Liiftern mit variabler Drehzahl. Die Liifterleistung wird durch die Uberwachung der Medientemperatur und
der Umgebungstemperatur reguliert. Die Einstellung der Lifterdrehzahl erfolgt durch einen im System integrierten PID-Regler.

Durch ihre geringen Schallemissionen kénnen diese Kihler zusammen mit Industrieausristungen wie Diesel- und Gasgeneratoren,
Kompressoren und anderen Industriemaschinen in Wohngebieten, Krankenhausern, Hotels, Geschaftsgebauden und Schulen
eingesetzt werden.

Horizontale Luftstromung
Vertikale Bauweise Horizontale Bauweise

Vertikale Luftstromung
V-Kahler

Fur Diesel- und Gasgeneratoren mit einer Nennleistung von 40 kVA / 200 kVA /
300 kVA /500 kVA / 800 kVA und bis zu 1.400 kVA steht eine Vielzahl von Produkten
zur Verfigung.

Die modulare Bauweise der Kiihlsysteme ermdglicht die Erhdhung der Kiihlleistung

fur alle moglichen Anforderungen.
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B AC-MS Kompakte Bauweise

Die Kompaktkuhler der Baureihe AC-MS sind die perfekte Wahl flir Anwendungen im Energiebereich,
fur die eine sehr hohe Kihlleistung auf begrenztem Raum notwendig ist.

Die Gesamtabmessungen der Kiihler sind auf die Héhenbegrenzungen von Standard- oder 20/40-Fu3-High-Cube-ISO-Containern
abgestimmt. Die Lufterantriebe sind mit einer Leistung von bis zu 22 kW und 2 oder 4 Polen sowie einer Option fur Antriebe

mit variabler Drehzahl erhaltlich. Die modulare Bauweise ermdglicht sowohl vertikale als auch horizontale Luftstrdmungen. Die
Montageposition des Kiihlsystems in vertikaler und horizontaler Position erfillt die verschiedensten Installationsanforderungen.

Horizontale Luftstrémung
Ubereinander angeordnete Kihler — Vertikale Bauweise Doppel-/Ubereinander angeordnete Kihler — Vertikale Bauweise

Vertikale Luftstromung
Ein-Tisch-Kihler — Horizontale Bauweise Modular — Horizontale Bauweise

;
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l AC-MS Heavy-Duty-Bauweise
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Die AC-MS-Systeme fur hohe Beanspruchungen erfillen mit ihnrem Design die héchsten Anforderungen an Leistung
und Zuverlassigkeit.

Der Kihlerblock befindet sich in einem fiir AuBenmontage geeigneten Profilstahirahmen und steht in verschiedenen Blocktiefen
zur Verfiigung. Die Heavy Duty-Bauweise beinhaltet eine integrierte doppelwandige Olwanne, die fir die Durchfiihrung von
WartungsmaRnahmen und eventuelle Leckagen erforderlich ist.

Die Kiihler der Baureihe AC-MS stehen als eine Reihe von Standardmodellen zur Verfligung, die mit verschiedenen Optionen
wie Schalldampfern, Reparaturschalter sowie Luftkanalen konfiguriert werden kénnen.

Alle Bauteile sind leicht zuganglich, sodass Reinigungs-, Inspektions- und Prifarbeiten problemlos méglich sind.

Typische Anwendungsbereiche sind der Energiemarkt sowie die Lagerélschmierung von Gas- und Dampfturbinen
oder allgemeine Industrieanwendungen.

Einzelmodul — Oben offen Modulares System
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B AC-MS Montagebeispiele

AC-MS Kompakt — Hoch-/Niedertemperaturkreislaufe
3.200 kVA Dieselmotor — Notbetrieb

AC-MS - Gerdauscharm
Lifter mit variabler Drehzahl — 800 kV Dieselmotor
Kiihlwasser und Ladeluftkihler

- .- -

AC-MS Kompakt — Modular Tischkiihler
Kuhlsystem fur Gaskompressor im Kraftwerk
Grundlast- und Standby-Einheiten

AC-MS - Hohe Belastungen
Kompressorkiihlsystem

;
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B AC-MS Verfiigbare Optionen
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Ausgleichs-/Fullbehalter
ISO-Flansch-/Victaulic-
Hydraulikanschlisse
Niveauschalter und
Temperatursensoren
Sicherheitsschalter fir Wartung von
Elektromotoren
Korrosionsschutzausfiihrung (CPL)
ATEX-Ausfiihrung
Kundenspezifische Lésungen
Liftersysteme flr die Temperatur-
steuerung von Maschinenraumen
mit Gleich-/Wechselstrommotoren

und burstenlose Ausfiihrung
mit PWM-Drehzahlsteuerung
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0 Anmerkung
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HYDAC COOLING GMBH

HYDAC AG
Mezzovico Branch

Die Angaben in diesem Prospekt
beziehen sich auf die beschriebenen
Betriebsbedingungen und Einsatzfélle.

Bei abweichenden Einsatzfallen
und/oder Betriebsbedingungen wenden
Sie sich bitte an die entsprechende
Fachabteilung.

Technische Anderungen
und Korrekturen sind vorbehalten.

INTERNATIONAL

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Deutschland

Tel.: +49 6897 509-01
Fax: +49 6897 509-454

E-Mail: cooling@hydac.com
Internet: www.hydac.com

Via Sceresa, Zona Industriale 3
6805 Mezzovico
Schweiz

Tel.: +41 91 9355-700
Fax: +41 91 9355-701

E-Mail: info@hydac.ch
Internet: www.hydac.com




