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Technische Daten
Allgemeine Daten
Maximal zulässiger Differenzdruck 3,5 bar (für 1.25 ON/DF-Elemente) 

1,0 bar (für 1.32 ON/DC und  
                   1.33 ON/DS Elemente)

Filtrationsart (ON/DF) Absolut
Filterelementart Einwegelement
Filterfeinheit (ON/DF) 3, 5, 10, 20 µm
Betawerte (ON/DF) β(x) > 1000

Durchströmungsrichtung 1.25 / 1.32-Elemente: von innen nach außen 
1.33-Elemente:           von außen nach innen

Zulässige Fluidtemperatur -10 °C … 60 °C*

Zulässige Lagertemperatur 5 … 50 °C

Zulässige Fluide
Diesel gem. EN590, ASTMD975 
Biodiesel gem. EN14214, B0 bis B100 
Heizöl gem. EN51603-1 
Marine Gasöl DMA, DMB, DMC, DMX, DMZ

Dichtungswerkstoff FPM (FKM, Viton®)
Länge 	 1.25 ON/DF
	 1.32 ON/DC
	 1.33 ON/DS

20″, 40″, 60″ (andere auf Anfrage)
20″, 40″
20″

Erreichbare Entwässerungsleistung 
für Kombination aus ON/DC und 
ON/DS-Elementen

<50 ppm freies Wasser

* oder mindestens 10 °C unter dem Flammpunkt des verwendeten / eingesetzten Fluids,  
  keine Eisbildung zugelassen

Beschreibung
Die Elemente der Betterfit Diesel Serie 
eignen sich insbesondere für die  
Entfernung partikulärer Verschmutzung 
sowie von Wasser aus Dieselkraftstoffen.
Zur Optimierung bereits bestehender 
Anlagen wird hierfür das speziell für den 
Einsatz mit Diesel Kraftstoffen 
entwickelte Optimicron®-Diesel Material 
eingesetzt. 
Die innovative Helios Faltengeometrie 
der ON/DF-Elemente stellt dabei eine 
sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität 
bei gleichzeitig niedrigem Druckverlust 
sicher. 
Die ON/DC und ON/DS-Elemente 
hingegen zeichnen sich dank innovativer 
und neu entwickelter Medien durch eine 
hervorragende Wasserabscheidung aus. 
Anwendungsgebiete

	z 	Diesellagerungs-, -transport und 
betankungsapplikationen 
	zBergbau 
	zHäfen
	zRaffinerien 
	zChemische Industrie

Vorteile
	z Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
	zGeringere Instandhaltungskosten 
durch längere Wechselintervalle der 
Elemente
	zStark reduzierter Druckverlust und 
integrierte Faltenstabilisierung dank 
der innovativen Helios Faltengeometrie
	zHohe Reinheit durch abgestuften 
Tiefenfilteraufbau
	zHohe Schmutzaufnahme durch große 
Tiefenwirkung des Filtermaterials
	zHohe Wasserabscheideraten der 
Koaleszier- und Separationselemente
	zHohe Medienverträglichkeit
	zElementgeometrie passend für Einsatz 
in Wettbewerbsgehäusen

Betterfit Diesel Serie – Pall 
Filterelemente für HFU und  
UD3389 Serie
Koaleszier- und Separationselemente 
für AquaSep-Serie (LCS und LSS)

Umschlüsselung (Betterfitdatenbank)
Detaillierte Umschlüsselungen von Wettbewerber Elementen auf Hydac Produkte 
finden Sie unter:
https://www.hydac.com/de-de/nc/service/online-tools/betterfit.html
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Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt  
beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und /
oder Betriebsbedingungen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechende  
Fachabteilung. 
Technische Änderungen sind  
vorbehalten.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet   
D-66280 Sulzbach / Saar 
Tel.:+49 (0) 6897/509-01 
Fax:+49 (0) 6897/509-9046 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filtersystems@hydac.com


