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Rückschlagventil
hydraulisch entsperrbar  
Plattenaufbau
VP-RP6
EIGENSCHAFTEN
	z Außenliegende Oberflächen durch Verzinkung (Ventil) und  
Phosphatierung (Gehäuse) vor Korrosion geschützt

	z Minimaler Verschleiß und lange Lebensdauer durch gehärtete und geschliffene 
Ventileinbauteile

	z Niedriger Druckverlust durch CFD-optimierte Strömungsgeometrie
	z Federrückstellung in der Aufsteuerung für sicheres Betriebsverhalten
	z Schnelles Antwortverhalten
	z Leckagefreie Konstruktion
	z Optional Vorsteuerung mit O-Ring Abdichtung lieferbar
	z Lochbild nach DIN 24340 Form A6 und ISO 4401-03-02-0-05 und CETOP 3

BESCHREIBUNG
Das hydraulisch entsperrbare 
Rückschlagventil VP-RP6 ist ein 
direktgesteuertes, federbelastetes 
Kegelsitzventil in Plattenbauweise. 
In Durchflussrichtung von A nach B ist 
ein freies Durchströmen möglich. In 
Gegenrichtung wird der Kegel auf den 
Kegelsitz gepresst und sperrt ab.
Bei Einleitung eines genügend hohen 
Steuerdrucks am Anschluss P wird 
der Kegel vom Ventilsitz gehoben und 
das Ventil kann auch von B nach A 
durchströmt werden.
Der notwendige Aufsteuerdruck an 
Anschluss P ist abhängig von den 
Drücken an Anschluss A und B.
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TYPENSCHLÜSSEL
 
Benennung
Rückschlagventil, hydraulisch entsperrbar

Nenngröße (NG)
6

Öffnungsdruck
15	 =	 1 bar

Ausführung (wird vom Hersteller festgelegt)
S01	 =	 Standard

Dichtungswerkstoff 
V	 =	 FKM (Standard)
N	 =	 NBR 

KOLBENTYP / SYMBOL

SCHNITTDARSTELLUNG

VP-RE 6 15 – S01 /V 

Typ Grundsymbol

VP-RP6

A X (P) B

P

A B
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BEISPIELHAFTE KENNLINIE 

TECHNISCHE DATEN1

Allgemeine Kenngrößen
MTTFD 150 - 1200 Jahre, Bewertung nach DIN EN ISO 13849-1:2016;  

Tabelle C.1, Bestätigung von ISO 13849-2:2013; Tabellen C.1 und C.2
Umgebungstemperatur� -20 °C bis max. +50 °C 
Einbaulage beliebig
Gewicht 1,0 kg
Material Ventilgehäuse: Stahl, phoshatiert

Ventilkörper: Stahl, verzinkt
Typenschild: Klebeetikett

Hydraulische Kenngrößen
Betriebsdruck max. 350 °C
Volumenstrom max. 60 l/min
Interne Leckage 0,1 cm3/min bei Betriebsdruck
Aufsteuerverhältnis 3 : 1
Öffnungsdruck� 1 bar
Druckflüssigkeit Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1und 2
Druckflüssigkeitstemperaturbereich� -20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich min. 7,4 mm²/s - max. 400 mm²/s wird 
Filtrierung Zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach  

ISO 4406 Klasse 21/19/16 oder besser
¹ Siehe "Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile" in Prospekt 53.000.

Volumenstrom Q [l/min]
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Δp/Q-Kennlinie gemessen bei ν = 33 mm²/s und  TÖl = 46 °C

ABMESSUNGEN
Lochbild Befestigungsplatte nach ISO 24340 Form A6
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Anzugsmoment Befestigungsschrauben: 5+0,5 Nm
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Millimeter 
Technische Änderungen vorbehalten.
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ABMESSUNGEN

MATERIALÜBERSICHT
Standardausführungen
Bezeichnung Mat.-Nr.
VP-RP6 15 S01/N    3497270
VP-RP6 15 S01/V  3604932
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Ersatzteile
Bezeichnung Material Code Mat.-Nr.
Dichtsatz mit 4x O-Ring 9,25 x 1,78 mm NBR 3492432
Dichtsatz mit 4x O-Ring 9,25 x 1,78 mm FKM 3120269
Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar NBR-Dichtung RP10A-01-C-N-15-3 561206
Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar FKM-Dichtung RP10A-01-C-N-15-3 3010161

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str.
66280 Sulzbach/Saar
Deutschland
Tel: +49 68 97 / 509-01
Fax: +49 68 97 / 509-598
E-mail: valves@hydac.com

ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen 
und Einsatzfälle. Bei abweichenden Einsatzfällen wenden Sie sich bitte an die 
entsprechenden Fachabteilungen.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
Nur aktuell über die Webseite bezogene Dokumente besitzen Gültigkeit.

 Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar

Millimeter 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Befestigungsschrauben: (nicht im Lieferumfang enthalten)
4 St Innensechskant M5x50 10.9
Anziehdrehmoment: 5+0,5 Nm  
Anziehdrehmomentwerkzeug nach DIN EN ISO 6789, Werkzeugtyp ll Klasse A oder B


